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Naherungsschalter, induktiv 922AA1Y-A4N-Z858.1

1,5 mm bindig
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Allgemeine Daten
Schaltelementfunktion NPN SchlieBer
Schaltabstand s, 1,4 mm
Einbau biindig E
Gesicherter Schaltabstand s, 0..1,13mm o
Kenndaten
Betriebsspannung Ug 6..30V q
Schaltfrequenz f 0...500 Hz (7))
Verpolschutz verpolgeschitzt _C
Kurzschlussschutz taktend (&)
Spannungsfall Uy <1V -
Betriebsstrom I 0..160 mA S
Reststrom I, 0...0,1 mA typ. _I
Leerlaufstrom lg <10 mA b
Normenkonformitét dJ
Normen EN 60947-5-2:2004 Q—
Umgebungsbedingungen Q—
Umgebungstemperatur -25...70 °C (248 ... 343 K) q,
Mechanische Daten Q—
Anschlussart PVC-Kabel 3 x 0,14 mm?2 mit Stecker AMP-Nr. ;.
925 015-0
Gehausematerial Edelstahl ;
Stirnflache POM ;
Schutzart IP67
Anschluss:
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