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Binarausgang mit Abschalteingang
FB6208C

8-kanalig

Ausgange Ex ib

Montage in geeigneten Geh&usen in Zone 1
Modul unter Spannung austauschbar (hot swap)
Galvanische Gruppentrennung
Leitungsfehleriberwachung

Positive oder negative Logik parametrierbar
Simulation fur Inbetriebnahme (forcen)
Kontinuierliche Eigenlberwachung

Ausgang mit Watchdog

Ausgang mit busunabhéngiger Sicherheitsabschaltung

C€ & SIL2

Das Gerat besitzt 8 voneinander unabhéngige Kanéle.

Das Gerat kann Magnetventile, akustische Signalgeber kleiner Leistung oder LEDs betreiben.

Leitungsbruch und Leitungskurzschluss werden tberwacht.

Die Ausgéange sind vom Bus und der Stromversorgung galvanisch getrennt.

Die Ausgéange lassen sich Uber einen Kontakt abschalten. Dies kann flr busunabhéngige Sicherheitsanwendungen benutzt werden.
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Zone 1, 21 @ Zone 1
Technische Daten

Steckplatze
Belegte Steckplatze 2
Kenndaten funktionale Sicherheit
Sicherheits-Integritatslevel (SIL) SIL2
Versorgung
Anschluss Backplane-Bus
Bemessungsspannung U, 12V DC, nurin Verbindung mit den Netzteilen FB92**
Verlustleistung 2,35 W
Leistungsaufnahme 2,35W

Interner Bus
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Binarausgang mit Abschalteingang

Technische Daten

Anschluss
Schnittstelle
Binarausgang
Anzahl der Kanéle
Geeignete Feldgerate
Feldgerat
Feldgerat [2]
Feldgerat [3]
Anschluss

Strombegrenzung

Leerlaufspannung

Leitungsfehleriberwachung
Prifstrom
Leitungskurzschluss
Leitungsbruch

Ansprechzeit

Watchdog

Anzeigen/Einstellungen
LED-Anzeige

Codierung
Richtlinienkonformitéat

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Richtlinie 2014/30/EU

Konformitat

Elektromagnetische Vertraglichkeit

Schutzart

Umweltpriifung

Schockfestigkeit

Schwingungsfestigkeit

Schadgas

Relative Luftfeuchtigkeit
Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

Lagertemperatur

Relative Luftfeuchtigkeit

Schockfestigkeit

Schwingungsfestigkeit

Schadgas
Mechanische Daten

Schutzart

Anschluss

Masse
Abmessungen

Imax

Us

FB6208C

Backplane-Bus
herstellerspezifischer Bus zum Standard-Buskoppler

Magnetventil
akustischer Alarm
visueller Alarm

Kanal I: 1+, 2-; Kanal ll: 3+, 4-; Kanal lll: 5+, 6-; Kanal IV: 7+, 8-; Kanal V: 9+, 10-;
Kanal VI: 11+, 12-; Kanal VII: 13+, 14-; Kanal VIII: 15+, 16-

52 mA

21,6V

kanalweise ein-/abschaltbar im Konfigurationstool

0,33 mA

<300Q

>50 kQ

20 ms (abhangig von der Buszykluszeit)

Gerat geht innerhalb von 0,5 s in sicheren Zustand z. B. nach Kommunikationsverlust

LED grun: Versorgung
LED rot: Leitungsfehler , Kommunikationsfehler rot blinkend

optionale mechanische Kodierung in der Frontbuchse

EN 61326-1:2013

NE 21

IEC 60529

EN 60068-2-14
EN 60068-2-27
EN 60068-2-6
EN 60068-2-42
EN 60068-2-78

-20...60°C (-4 ... 140 °F)

-25...85°C (-13 ... 185 °F)

95 % nicht kondensierend

Schockform I, Schockdauer 11 ms, Schockamplitude 15 g, Anzahl der Schocks 18

Frequenzbereich 10 ... 150 Hz; Ubergangsfrequenz: 57,56 Hz,
Amplitude/Beschleunigung + 0,075 mm/1 g; 10 Zyklen

Frequenzbereich 5 ... 100 Hz; Ubergangsfrequenz: 13,2 Hz
Amplitude/Beschleunigung = 1 mm/0,7 g; 90 Minuten bei jeder Resonanz

bestandig in Umgebungsbedingungen nach ISA S71.04-1985, Severity Level G3

IP20 (Modul) , separates Gehause entsprechend Systembeschreibung erforderlich

abziehbarer Frontstecker mit Schraubflansch (Zubehdr)
Leitungsanschluss als Federklemmen (0,14 ... 1,5 mm?) oder Schraubklemmen
(0,08 ... 1,5 mm?)

ca. 750 g
57 x107 x 132 mm

Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit explosionsgeféhrdeten Bereichen

EU-Baumusterprifbescheinigung
Kennzeichnung

Ausgang
Spannung

Uo

PTB 97 ATEX 1074 U

® 112 G Ex d [ib] IIC Gb
® I (2) D [Ex ib Db] IlIC

30V
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Binarausgang mit Abschalteingang FB6208C

Technische Daten

Strom
Leistung
Galvanische Trennung

Ausgang/Versorgung, interner Bus

Richtlinienkonformitat

Richtlinie 2014/34/EU

Internationale Zulassungen

ATEX-Zulassung

Allgemeine Informationen

Systeminformationen

Ergénzende Informationen

lo 13,56 mA
B3 404 mW (Kennlinie rechteckférmig)

sichere galvanische Trennung nach EN 60079-11, Scheitelwert der Spannung 375 V

EN |EC 60079-0:2018+AC:2020
EN 60079-1:2014
EN 60079-11:2012

PTB 97 ATEX 1075 ; PTB 97 ATEX 1074 U

Das Modul darf nur in den zugehérigen Backplanes und Gehausen (FB92**) in der
Zone 1, 2, 21, 22 oder auBBerhalb des explosionsgefahrdeten Bereichs installiert
werden (Gas oder Staub). Beachten Sie dabei die zugehérige EG-
Baumusterprifbescheinigung.

Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprifbescheinigungen,
Konformitatsaussagen, Konformitatserklarungen, Konformitatsbescheinigungen und
Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.
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Feldstation

Redundante Feldstation

Feldstation
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