
réflecteur
REF-H50 SET
< Montage simple par trou de fixation
< Pré-assemblé avec support métallique et cylindre de serrage

Réflecteur, rectangulaire 51 mm x 61 mm, trous de fixation, éclisse de fixation

Dimensions
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Données techniques

Caractéristiques générales
Forme constructive rectangulaire
Accessoires fournis Équerre en acier inoxydable avec 2 x M4 x 10 vis à tête cylindrique en croix , Acier

inoxydable (ISO 7045) et 2 rondelles plates , A2 acier inoxydable , diamètre extérieur :
9 mm, diamètre intérieur : 4,3 mm, épaisseur : 0,8 mm (ISO 7089) et 2 x rondelles de
blocage dentelées externes , A2 acier inoxydable , diamètre extérieur : 8 mm,
diamètre intérieur : 4,3 mm, épaisseur : 0,5 mm (DIN 6797, forme A)
Cylindre de serrage, zinc moulé
(monté en usine)

Conditions environnantes
Température ambiante -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)

Caractéristiques mécaniques
Matérial PMMA/ABS
Dimensions 51 mm x 61 mm x 7,5 mm
Fixation trous de fixation
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Allemagne : +49 621 776 1111Groupe Pepperl+Fuchs
fa-info@de.pepperl-fuchs.com

Reportez-vous aux « Remarques générales sur les informations produit de Pepperl+Fuchs ».

www.pepperl-fuchs.com
États-Unis : +1 330 486 0001
fa-info@us.pepperl-fuchs.com

Singapour : +65 6779 9091
fa-info@sg.pepperl-fuchs.com
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