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Sensor inductivo
NBN40-U1LK-NO

m Cabeza del sensor, convertible y orientable
®m 40 mm no enrasado
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Datos técnicos
Datos generales
Funcién de conmutacion Normalmente cerrado (NC)
Tipo de salida NAMUR
Distancia de conmutacién de medicion Sn 40 mm
Instalacién no enrasado
Distancia de conmutacién asegurada Sa 0...32,4 mm
Factor de reduccion ry 0,41
Factor de reduccion rg, 0,38
Factor de reduccion rq 4301 0,75
Factor de reduccion rys 0,46
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Sensor inductivo

Datos técnicos

NBN40-U1LK-N

Tipo de salida 2-hilos
Datos caracteristicos
Condiciones de montaje
A 25 mm
Tension nominal U 8,2 V (R aprox. 1 kQ)
Frecuencia de conmutacion f 0...100 Hz
Histéresis H 2...20 tip. 10 %
Proteccion contra la inversién de polaridad protegido
Proteccion contra cortocircuito si
Consumo de corriente
Placa de medicién no detectada min. 2,5 mA
Placa de medicion detectada <1mA
Indicacion del estado de conmutacion LED, amarillo

Conformidad con Normas y Directivas
Conformidad con la normativa
NAMUR

Compatibilidad electromagnética
Estandares

Autorizaciones y Certificados
Autorizacion IECEx
Nivel de proteccién del equipo Ga
Nivel de proteccién del equipo Gb
Nivel de proteccién del equipo Da
Nivel de proteccién del equipo Mb

EN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999

NE 21:2012

EN 60947-5-2:2007

EN 60947-5-2/A1:2012

IEC 60947-5-2:2007

IEC 60947-5-2 AMD 1:2012

IECEx PTB 11.0021X
IECEx PTB 11.0021X
IECEx PTB 11.0021X
IECEx PTB 11.0021X

Homologacion ATEX
Nivel de proteccién del equipo Ga PTB 00 ATEX 2032 X
Nivel de proteccién del equipo Gb PTB 00 ATEX 2032 X
Nivel de proteccion del equipo Da PTB 00 ATEX 2032 X
Autorizacién UL cULus Listed, General Purpose
Ordinary Location E87056
Ubicacion peligrosa E501628
Control Disefo 116-0451
Autorizacion CCC
Ubicacion peligrosa 2020322315002302

Homologacion NEPSI
Certificado NEPSI
Homologacién CML
ANZEx
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
Temperatura de almacenaje
Datos mecanicos
Tipo de conexion
Informacion para la conexién

Seccion transversal
Seccion transversal del nicleo minima
Seccion transversal del ndcleo maxima
Conexion (del sistema)

Material de la carcasa

GYJ16.1394X
bajo pedido
19.3001X

-25...100 °C (-13 ... 212 °F)
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)

Terminales de rosca

Se puede montar un maximo de dos conductores con la misma seccion transversal
del nucleo en una conexion de terminales.
par de apriete 1,2 Nm + 10 %

hasta 2,5 mm?, longitud de aislamiento pelada: 7 mm
sin ferrula de final de cable 0,5 mm?, con punteras para terminales 0,34 mm?
sin ferrula de final de cable 2,5 mm?2, con punteras para terminales 1,5 mm?2

Terminales de rosca , Racor atornillado para cables M20 x 1,5, longitud de rosca util
9,1 mm, profundidad maxima de enroscado 9,1 mm
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Sensor inductivo NBN40-U1LK-NO

Datos técnicos
Superficie frontal PA
Base de la carcasa Plastico
Grado de proteccion IP67 / IP69K
Informacién general
Aplicacion en campo con peligro de explosion ver Instrucciones de uso
Conexion
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Accesorios

! MHW 01 Angulo de fijacién modular

i MH 04-2057B Ayuda de montaje para VariKont et +U1+

. KCD2-E2L terminal de interfaz de salida del sensor con control de rotura de cable

Consulte "Notas generales sobre la informacion de los productos de Pepperl+Fuchs".
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