
Czujnik pojemnościowy
CBN7-F46E-2EU-Y70138043
<  Płaska budowa
< Do PL c zgodnie z EN/ISO 13849
< Rozszerzona wytrzymałość elektromagnetyczna 100 V/m
< 6,5 mm niewpuszczany

  
Wymiary
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Dane techniczne

Dane ogólne
Funkcja przełączania dopełn.
Rodzaj wyjścia Cyfrowe wyjście napięciowe
Nominalny zasięg działania sn 6,5 mm
Instalacja niezabudowany
Polaryzacja wyjżciowa DC
Rodzaj wyjżcia 4-przewodowy

Parametry
warunki montażu

 B 5 mm
 C 20 mm
 F 20 mm / 50 mm

Napięcie robocze UB 5 V DC ± 0,5 V
Częstotliwość przełączania f 0 ... 5 Hz
histereza H 1 ... 10  typ. 5  %
Ochrona przed zwarciem tak
Prąd roboczy IL 0 ... 10 mA
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Dane techniczne

Min. prąd roboczy Im 0 mA
Prąd resztkowy Ir

Prąd resztkowy TU =40 °C element
przełączający wyłączony

≤ 100 µA

Prąd jałowy I0 ≤ 12 mA
Opóźnienie przed udostępnieniem tv ≤ 100 ms

Parametry bezpieczeństwa funkcjonalnego
Poziom wydajności (PL) PL c
MTTFd > 7500 a
Okres użytkowania (TM) 20 a
Stopień pokrycia diagnostycznego (DC) min. 60 %

Wyjście cyfrowe
Wartość wyjściowa kanał 1: wykryto obiekt: 3 V ± 0,2 V , nie wykryto obiektu: 1 V ± 0,2 V

kanał 2: wykryto obiekt: 1 V ± 0,2 V , nie wykryto obiektu: 3 V ± 0,2 V
Zgodność norm i dyrektyw

Zgodność z normami
Normy EN 60947-5-2:2020

EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2020
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
EN 60947-5-3:2014
EN ISO 13849:2018
EN ISO 13766-2:2018
odporność na pole magnetyczne: 6000 A/m zgodnie z normą ISO 11452-8:2015

 Zezwolenia i certyfikaty
Certyfikat CCC Produkty, dla których maksymalne napięcie robocze nie przekracza 36 V, nie

wymagają certyfikacji, a zatem nie są opatrzone znakiem CCC.
Warunki otoczenia

Temperatura otoczenia -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Temperatura przechowywania -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)

Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj złącza przewód elastyczny (lica)
Materiał obudowy PBT
 Powierzchnia pomiarowa PBT
Stopień ochrony IP 65
przewód

 Średnica kabli 0,94 mm ± 0,03 mm
Materiał FEP
Liczba rdzeni 4
Przekrój kabla AWG 24 / 19
Długość L 600 mm

Połączenie

RD
L+

L-

YE

WHU

BK

CH1

CH2
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Warunki montażu

C

B F
obszar pozbawiony 
metalu

powierzchnia 
aktywna

wspornik

Obsługa

Sn

ULow

UHigh Czujnik z tłumieniem drgań

Czujnik bez tłumienia drgań

Zwarcie między sygnałem czujnika U 

a zasilaniem L+ 

- odłączenie masy czujnika / 

 zasilania L+ / sygnału czujnika

- zwarcie między sygnałem czujnika 

 a masą / między zasilaniem L+ a L-

Odległość S [mm] 

Sygnał czujnika U [V] 

Obiekt wykryty Obiekt niewykryty

Sn

Uniskie

Uwysokie Czujnik niewytłumiony

Czujnik wytłumiony

Zwarcie sygnału czujnika U do 

zasilania L+ 

- Odłączenie GND czujnika / 

 zasilania L+ / sygnału czujnika

- Zwarcie sygnału czujnika do GND / 

 zasilania L+ do L-

Distance

S [mm] 

Sygnał czujnika

U [V] 

Obiekt wykryty Obiekt niewykryty
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