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Czujnik zblizeniowy, cylindryczny

cus

LISTED

Ce®

Wymiary

CFI

048 35

Czujnik indukcyjny
NJ2-D-US-1.250-V12

2-przewodowy AC/DC

Odporny na zaktécenia podczas spawania
zasieg skanowania 2mm

Szczelnos¢ cisnieniowa do 3000 PSI

1/2"-20 UNF
/—/ ou

rl

262

34.2

l

Dane techniczne

Dane ogélne
Funkcja przetgczania
Rodzaj wyjscia
Nominalny zasieg dziatania
Instalacja
Polaryzacja wyjzciowa
Zapewniony dystans dziatania
Wspotczynnik redukeyjny ra
Wspétczynnik redukceyjny rq 4301
Rodzaj wyjzcia

Parametry
Czestotliwo$c¢ przetgczania
histereza
Ochrona przed ztg polaryzacja

"X"

l

Normalnie otwarte (NO)
Dwuprzewodowe
Sn 2mm
zabudowany
AC/DC
Sa 0...1,62mm
0,4
0,85
2-przewodowy

f 0...20Hz
H 10...20 % 15 typ.
tak
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Czujnik indukcyjny

Ochrona przed zwarciem
spadek napiecia Uqg

Prad krétkotrwaty
(20ms, 0,1Hz)

Znamionowy prad obcigzenia le
Prad resztkowy I
Sita pola magnetycznego, pola zmienne
Sita pola magnetycznego, pola kierunkowe
Dane graniczne
Ciznienie robocze dynamiczne
Wskazniki/elementy obstugowe
Zielona dioda
czerwona dioda LED
Czerwona/zielona dioda LED
Dane elektryczne
Znamionowe napigcie robocze Ue
Zgodnos$¢ z normami
Normy
Zezwolenia i certyfikaty
Atest UL
Warunki otoczenia
Temperatura otoczenia
Specyfikacja mechaniczna
Rodzaj ztgcza
Stopien ochrony
Materiat

Wskazoéwka

Potaczenie

|_
(U) l . AC/DC

Przypisanie potaczenia

tak
<7V
max. 3 A

8...300 mA AC/DC
<1,7mA

250 mT

100 mT

3000 psi

Wiaczanie zasilania

Stan wyjscia

wskaznik zwarcia/przecigzenia
20...250 V AC/DC

EN 60947-5-2

cULus Listed, General Purpose
-25...70°C (-13 ... 158 °F)

Ztacze wtykowe 1/2"-20 UN , 3-pin

IP67

Obudowa: cynk
sonda: aluminium

X =31,8 mm (1,250 cala)

NJ2-D-US-1.250-V12

Dane techniczne
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Czujnik indukcyjny NJ2-D-US-1.250-V12

Przypisanie potaczenia

Drut kolory
1 GN
2 RD/BK
3 RD/WH

Informacje dodatkowe

Otwor
Otwory montazowe typu NPT: Otwor przelotowy  montazowy

6,894 20,682 MPa, typu NPT;  cZuinika ©*2

Gwint $ruby otworu montazowego:
1/4" - 20. Minimalna gteboko$¢ ©
—]

wkrecenia gwintu: 6,35 mm
Odlegtosé srodkéw otwordw: 35 mm

Rozmieszczenie
otworéw montazowych

Sruby montazowe: Pokrywa cylindra — widok z géry

W standardowych modelach 6,894 i 20,682 MPa
zastosowano dwie samozabezpieczajgce $ruby z tbem
walcowym i gniazdem,1/4"- 20 (dostarczane).
Zalecany moment dokrgcania: 16,95 Nm.

Wazne:
ﬁ W przypadku uzywania elementéw odlegtosciowych
gwint $ruby powinien by¢ wkrecony przynajmniej na
gtebokos¢ 6,35 mm.

Akcesoria

E7 | SPACER 0.160 TO 0.375 : Podkadka dystansujca do czujnikw cylindrycznych
X.XXX"

B | SPACER 0.380 TO 0.875 : Podkadka dystansujca do czujnikw cylindrycznych
X.XXX"
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