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Reflexionslichtschranke
ML17-54/115b/120

Kompakte Serie im Universalgehause fur Standardanwendungen
Miniatur-Bauform

Sonderbauform fir M18-Frontbefestigung oder an seitlicher
Befestigungsbohrung

LEDs von allen Seiten gut sichtbar

Zeitsparende Montage mit Schnellspannvorrichtung

Version mit Polarisationsfilter fir glanzende Objekte

Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter
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Technische Daten

Allgemeine Daten
Betriebsreichweite
Reflektorabstand
Grenzreichweite
Referenzobjekt

0..35m
50 ... 3500 mm
5m

Reflektor FE-RR1

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.
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Reflexionslichtschranke

Technische Daten

Lichtsender
Lichtart
Polarisationsfilter
Fremdlichtgrenze
Anzeigen/Bedienelemente
Betriebsanzeige
Funktionsanzeige
Bedienelemente
Elektrische Daten
Betriebsspannung Us
Welligkeit
Leerlaufstrom lo
Betriebsstrom Is
Bereitschaftsverzug t,
Ausgang
Schaltungsart
Signalausgang
Schaltspannung
Schaltstrom
Spannungsfall Uqg
Schaltfrequenz f
Ansprechzeit
Konformitat
Produktnorm
Zulassungen und Zertifikate
EAC-Konformitat
UL-Zulassung
CCC-Zulassung

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Daten
Gehausebreite
Gehausehdhe
Schutzart
Anschluss
Material

Gehause
Lichtaustritt
Masse

ML17-54/115b/12

LED

rot, Wechsellicht , 626 nm
ja

< 10000 Lux

LED grun
LED gelb, leuchtet bei belichtetem Empfanger
Empfindlichkeitseinsteller

10...30V DC, class 2

max. 10 %

<25mA

100 mA maximal pro Ausgang
<200 ms

hell-/dunkelschaltend

2 PNP, kurzschlussfest, verpolgeschtitzt , offene Kollektoren
max. 30 V DC

max. 100 mA

<2VDC

500 Hz

<1ms

EN 60947-5-2

TR CU 020/2011
cULus

Produkte, deren max. Betriebsspannung <36 V ist, sind nicht zulassungspflichtig und
daher nicht mit einer CCC-Kennzeichnung versehen.

-20...55°C (-4 ... 131 °F)
-20...70°C (-4 ... 158 °F)

15 mm

34,5 mm

IP67

Festkabel 150 mm mit Stecker M12 x 1, 4-polig

ABS
Acryl
ca.23g
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Reflexionslichtschranke ML17-54/115b/120
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O = Hellschaltung
@® = Dunkelschaltung

Anschlussbelegung
1
©
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Adernfarben gemaf EN 60947-5-2

1 BN (braun)

2 WH (weil3)

3 BU (blau)

4 BK (schwarz)

> 1

o 3 1 | Signalanzeige gelb
2 | Betriebsanzeige |grin
C P 3 | Empfindlichkeitseinsteller
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Reflexionslichtschranke ML17-54/115b/120

Charakteristische Ansprechkurve ML17-54
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