B Induktiv givare NJ3-V3-N-Y30018

Allméanna specifikationer
Utgangs funktion NAMUR 6ppnare
Kénselavstand Sp 3 mm
Installation inbyggbar
Garanterat kanselavstand Sa 0..24mm
Reduktionsfaktor rp 0,4
Reduktionsfaktor rg, 0,3
Reduktionsfaktor rq 4301 0,7
Specifikationer
Markspénning U, 8V
Kopplingsfrekvens f 0... 2000 Hz
Hysteres H typ. 0,2 %
Strémférbrukning
Matplatta ej registrerad >3 mA
Matplatta registrerad <1mA
c € Funktions indikering LED, gul
Gréansdata
Atdragningsmoment befastningsskruvar 0,4 Nm
Normkonformitet
Omgivningsférhallande
NJ3-V3-N-Y30018 Omgivningstemperatur -25...70°C (-13 ... 158 °F)
Mekaniska specifikationer
Ledartvarsnitt 0,14 mm?
Kapslingsmaterial PBT
Avkénnings yta PBT
Skyddsklass IP67
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ATEX
Data foér ex-omradet
Effektiv inre kapacitet (o] <100 nF
Effektiv inre induktivitet L <50 uH

-02-03 t1403_swe.xml

Kungorelsedatum: 2005-02-21 10:43 Datum for utgava: 2012

Subject to modifications without notice Copyright Pepperl+Fuchs

£
2 Pepperl+Fuchs Group USA: +1 330 486 0001 Germany: +49 621 776-4411 Singapore: +65 6779 9091 PEPPERL+FUCHS

www.pepperl-fuchs.com fa-info @us.pepperl-fuchs.com fa-info @pepperl-fuchs.com fa-info@sg.pepperl-fuchs.com SENSING YOUR NEEDS




