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Blindverschraubungen, Metall,
Sechskantkopf

SP.MD.*.*.*

Blindverschraubung fir ungenutzte Kabeleinfihrungen

Messing, vernickelt oder Edelstahl

Versionen mit metrischem und NPT-Gewinde erhaltlich
Sechskantkopf

Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert

Dichtung Chloropren oder Silikon

Geeignet fiir den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22

gemaB NEC501.10(B)(2)
Schutzart IP66 / 1P68, UL Typ 4X

(€&

Zusatzliche Informationen

Geeignet fuir den Einsatz in Class |, Zone 1/2/22
Geeignet fiir den Einsatz in Class |, Division 2 wenn installiert

¥ W= @ ch

Die Blindverschraubungen der Serie SP.MD* sind aus Metall gefertigt und dienen zum sicheren Verschluss von Offnungen und ungenutzten
Bohrungen fur Kabeleinfihrungen. Sie kdnnen eingesetzt werden bei Gehdusen die geméan der Zlndschutzarten Ex eb oder Ex tb zertifiziert sind.

Metrische Versionen kénnen auch bei Ex-db-Gehausen eingesetzt werden.
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Abmessungen siehe Tabelle technische Daten.

Abbildung und Zeichnung sind allgemeingiltig fir diesen Geréatetyp und kénnen von der spezifischen Variante abweichen.

Legende
1 Flachdichtung (Zubehér, nur bei metrischen Gewinden)
2 O-Ring (nur bei metrischen Gewinden)
3 Blindverschraubung
L Gesamtlange
SW* Schlisselweite
TD GewindegrofBe
TL Gewindelange

Abmessungen Metrisch - Messing vernickelt, O-Ring Chloropren
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Blindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf

Gewinde-
groBe

Abmessungen [mm]

TL

SW1 Komponente
[a]

Masse ca.

Verpa-
ckungs-
einheit
[9/kg]

Durch-
messer
Durchgangs-
bohrung
[mm]

TD

SP.MD.*.*.*

Liefer-
menge

Anzugs-
moment
[Nm]

Swi1

SP.MD.M16.BN.C.15.K01 M16 15,5 29 38 16...16,2 4
SP.MD.M16.BN.C.15.K50 M16 21 155 22 29 1,6 16...16,2 4 50
SP.MD.M20.BN.C.15.K01 M20 21 155 25 36 52 20...20,2 6 1
SP.MD.M20.BN.C.15.K50 M20 21 155 25 36 1,98 20...20,2 6 50
SP.MD.M25.BN.C.15.K01 M25 21 155 30 49 68 25..25.2 8,5 1
SP.MD.M25.BN.C.15.K50 M25 21 155 30 49 2,7 25...25,2 8,5 50
SP.MD.M32.BN.C.15.K01 M32 21 155 37 69 93 32..32,3 9 1
SP.MD.M32.BN.C.15.K25 M32 21 155 37 69 1,9 32...32,3 9 25
SP.MD.M40.BN.C.17.K01 M40 23 | 17,5 45 106 140 40...40,3 9,5 1
SP.MD.M40.BN.C.17.K10 M40 23 | 17,56 45 106 1,17 40...40,3 9,5 10
SP.MD.M50.BN.C.17.K01 M50 23 | 17,5 55 148 217 50...50,3 10 1
SP.MD.M50.BN.C.17.K05 M50 23 [ 175] 55 148 810 50...50,3 10 5
SP.MD.M63.BN.C.17.K01 M63 23 | 17,5 70 313 423 63...63,3 10,5 1
SP.MD.M63.BN.C.17.K05 M63 23 | 175] 70 313 1,72 63 ...63,3 10,5 5

*Knn: Lieferumfang siehe technische Daten

Abmessungen Metrisch - Edelstahl, O-Ring Chloropren

Gewinde-
groBe

Abmessungen [mm]

TL

SW1 Komponente

[q]

Masse ca.

Verpa-
ckungs-
einheit
[9/ka]

Durch-
messer
Durchgangs-
bohrung
[mm]

TD

Liefer-
menge

Anzugs-
moment
[Nm]

Swi1

SP.MD.M16.SS.C.15.K01 M16 15,5 29 39 16...16,2 4
SP.MD.M16.SS.C.15.K50 M16 21 155 22 29 1,58 16...16,2 4 50
SP.MD.M20.SS.C.15.K01 M20 21 155 25 34 46 20...20,2 6 1
SP.MD.M20.SS.C.15.K50 M20 21 155 25 34 1,87 20...20,2 6 50
SP.MD.M25.SS.C.15.K01 M25 21 155 30 51 69 25..25.2 8,5 1
SP.MD.M25.SS.C.15.K50 M25 21 155 30 51 2,81 25..252 8,5 50
SP.MD.M32.SS.C.15.K01 M32 21 155 37 67 90 32..32,3 9 1
SP.MD.M32.SS.C.15.K25 M32 21 155 37 67 1,84 32..323 9 25
SP.MD.M40.SS.C.17.K01 M40 23 | 17,5 45 105 142 40...40,3 9,5 1
SP.MD.M40.SS.C.17.K10 M40 23 | 175 | 45 105 1,16 40...40,3 9,5 10
SP.MD.M50.SS.C.17.K01 M50 23 | 17,5 55 151 197 50...50,3 10 1
SP.MD.M50.SS.C.17.K05 M50 23 | 175| 55 151 830 50...50,3 10 5
SP.MD.M63.SS.C.17.K01 M63 23 | 17,5 70 287 387 63...63,3 10,5 1
SP.MD.M63.SS.C.17.K05 M63 23 | 175| 70 287 1,58 63...63,3 10,5 5

*Knn: Lieferumfang siehe technische Daten

Abmessungen NPT - Messing vernickelt

Gewinde- Abmessungen [mm] Masse ca. Durch- Anzugs- Liefer-
groBe messer moment menge
Durchgangs- [Nm]
bohrung
[mm]
SW1 Komponente TD
[a]
SP.MD.NPT3/8.BN.X.16.K01| NPT 3/8" . 7
SP.MD.NPT3/8.BN.X.16.K50( NPT 3/8" 20 16 20 24 1,32 17,2..17,4 7 50
SP.MD.NPT1/2.BN.X.18.K0O1| NPT 1/2" 22 18 24 44 54 21,4..21,6 8 1
SP.MD.NPT1/2.BN.X.18.K50( NPT 1/2" 22 18 24 44 2,42 21,4..21,6 8 50
SP.MD.NPT3/4.BN.X.18.K0O1| NPT 3/4" 22 18 28 62 72 26,7 ...26,9 9 1
SP.MD.NPT3/4.BN.X.18.K50( NPT 3/4" 22 18 28 62 3,41 26,7 ...26,9 9 50
SP.MD.NPT1.BN.X.21.K01 NPT 1" 25 21 35 92 102 33,5...33,7 11 1
SP.MD.NPT1.BN.X.21.K25 NPT 1" 25 21 35 92 2,53 33,5...33,7 11 25
oMo NNPTT-1/4.BN. NPT 1-1/4" | 25 | 21 | 45 129 139 42,2 ..42,4 13 1
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Blindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf

Gewinde-
groBe

Abmessungen [mm]

Durch-
messer
Durchgangs-
bohrung
[mm]

TD

Masse ca. Anzugs-
moment

[Nm]

TL SW1 Komponente Verpa- SWi1
(] ckungs-
einheit

[9/kg]

SP.MD.*.*.*

Liefer-
menge

SP.MD.NPT1-1/4.BN. "

X.21.K10 NPT 1-1/: 25 21 45 129 1,42 42,2...42,4 13 10
SP.MD.NPT1-1/2.BN. "

X.21.K01 NPT 1-1/2 26 21 50 177 187 48,3...48,5 15 1

SP.MD.NPT1-1/2.BN. "

X.21.KO5 NPT 1-1/. 26 21 50 177 970 48,3...48,5 15 5
SP.MD.NPT2.BN.X.21.K01 NPT 2" 26 21 65 274 284 60,4 ...60,7 18 1

SP.MD.NPT2.BN.X.21.K05 NPT 2" 26 21 65 274 1,51 60,4 ...60,7 18 5

*Knn: Lieferumfang siehe technische Daten

Abmessungen NPT - Edelstahl

Gewinde-
groBe

Abmessungen [mm]

Durch-
messer
Durchgangs-
bohrung
[mm]

TD

Masse ca. Anzugs-
moment

[Nm]

TL SW1 Komponente Verpa-
[a] ckungs-

einheit

[9/kg]

Liefer-
menge

SP.MD.NPT3/8.5S.X.16.K01 NPT 3/8" 32 17,2..17,4 7
SP.MD.NPT3/8.5S.X.16.K50 NPT 3/8" 20 16 20 22 1,21 17,2..17,4 7 50
SP.MD.NPT1/2.SS.X.18.K01 NPT 1/2" 22 18 24 42 46 21,4..21,6 8 1
SP.MD.NPT1/2.8S.X.18.K50 NPT 1/2" 22 18 24 42 2,31 21,4..216 8 50
SP.MD.NPT3/4.SS.X.18.K01 NPT 3/4" 22 18 28 59 61 26,7 ...26,9 9 1
SP.MD.NPT3/4.8S.X.18.K50 NPT 3/4" 22 18 28 59 3,25 26,7...26,9 9 50
SP.MD.NPT1.SS.X.21.K01 NPT 1" 25 21 35 87 97 33,5...33,7 11 1
SP.MD.NPT1.SS.X.21.K25 NPT 1" 25 21 35 87 2,39 33,5...33,7 11 25
SP.MD.NPT1-1/4.SS. "

X.21.KO1 NPT 1-1/4 25 21 45 122 132 42,2...42,4 13 1
SP.MD.NPT1-1/4.SS. "

X.21.K10 NPT 1-1/: 25 21 45 122 1,34 42,2...42,4 13 10
SP.MD.NPT1-1/2.SS. "

X.21.K01 NPT 1-1/2 26 21 50 168 178 48,3...48,5 15 1
SP.MD.NPT1-1/2.SS. "

X.21.KO5 NPT 1-1/. 26 21 50 168 920 48,3...48,5 15 5
SP.MD.NPT2.SS.X.21.K01 NPT 2" 26 21 65 260 270 60,4 ...60,7 18 1
SP.MD.NPT2.SS.X.21.K05 NPT 2" 26 21 65 260 1,43 60,4 ...60,7 18 5

*Knn: Lieferumfang siehe technische Daten

Technische Daten

Mechanische Daten
Gewindetyp
GewindegréBe (TD)
Schutzart
Material

Finish
Flachdichtung
O-Ring
Blindverschraubung
Masse
Abmessungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

metrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
siehe Datentabelle
IP66 /1P68 , UL Typ 4X

Eigenfarbe silber

Aramidfasern gebunden mit NBR
Chloropren/Neopren oder Silikon

Messing vernickelt oder Edelstahl AISI 316 (1.4401)
siehe Datentabelle

siehe Datentabelle

Chloropren-Dichtung: -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Silikon-Dichtung: -60 ... 130 °C (-76 ... 266 °F)
Flachdichtung: -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)

Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit explosionsgefdahrdeten Bereichen

EU-Baumusterpriifbescheinigung

CESI 15 ATEX 029X

Beachten Sie ,Allgemeine Hinweise zu Pepperl+Fuchs-Produktinformationen®.

Pepperl+Fuchs-Gruppe
www.pepperl-fuchs.com

USA: +1 330 486 0002
pa-info@us.pepperl-fuchs.com

Deutschland: +49 621 776 2222
pa-info@de.pepperl-fuchs.com

Singapur: +65 6779 9091
pa-info@sg.pepperl-fuchs.com

EEAPEPPERL+FUCHS



Verbffentlichungsdatum: 2026-06-11 Ausgabedatum: 2026-06-11 Dateiname: t176941_ger.pdf

Blindverschraubungen, Metall, Sechskantkopf

Technische Daten

SP.MD.*.*.*

Kennzeichnung

Internationale Zulassungen
UL-Zulassung
cULus

IECEx-Zulassung

UKCA-Zulassung

CCC-Zulassung
Konformitat

Schutzart

CE-Kennzeichnung
Allgemeine Informationen

Lieferumfang

& 112GD

Ex db IIC Gb
Exeb IIC Gb
Ex tb lIC Db

E305142 gepruft geman UL 50E und UL 508A
CSA C22.2, No. 14-13

IECEx CES 15.0006X
CML 22 UKEX 1267X
2021312313000343

EN 60529
0102

KO1 - metrische Varianten, Einzelkomponente: Blindverschraubung , Flachdichtung ,

Gegenmutter , Kurzanleitung

KO1 - NPT-Varianten, Einzelkomponente: Blindverschraubung , Kurzanleitung
Knn - Verpackungseinheit mit mehreren Komponenten: Blindverschraubungen ,
Kurzanleitung (1 Stk.)

Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprifbescheinigungen,
Konformitatsaussagen, Konformitatserklarungen, Konformitatsbescheinigungen und
Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Erganzende Informationen

Typenschlussel
1 P 3 4 ) 6 7
SP MD dkk . *k . * *k K**
SP MD M20 . BN . C 15 KO1

Beispiel: SP.MD.M20.BN.C.15.K01
Blindverschraubung, Metall, Sechskantkopf, GewindegréBe M20, Messing vernickelt, Chloropren O-Ring fiir -40 °C ... 100 °C, Gewindeléange zur
Installation 15 mm, ein Stiick

SP Blindverschraubung

MD Metall, Sechskantkopf

3 AuBengewinde, Typ und GroBe

M* AuBengewinde metrisch ISO Gewindesteigung 1,5; GroBe siehe Tabelle
NPT* AuBengewinde NPT ANSI ASME B1.20.1 GroBe siehe Tabelle

BN Messing vernickelt

SS Edelstahl

|

Material Dichtungen / O-Ring
C Chloropren / Neopren
S Silikon

X ohne Dichtung

Gewindelénge zur Installation im Gehduse
Lénge in mm

Verpackungseinheit
unverpackte Komponenten, zur Verwendung in Pepperl+Fuchs Solution Engineering Centers
K** Anzahl pro Verpackungseinheit

|
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