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Kabelverschraubungen, Metall,
Verguss fur unarmierte Kabel

CG.BN.**.*

Fir Kabel ohne Armierung

Vergussverschraubung

Messing, vernickelt oder Edelstahl

Versionen mit metrischem und NPT-Gewinde erhaltlich

Dichtung Silikon

Ex-db-, Ex-eb- und Ex-tb-zertifiziert

Geeignet fiir den Einsatz in Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22
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Funktion

Die Kabelverschraubungen der Serie CG.BN sind aus Metall gefertigt und kdnnen eingesetzt werden in explosionsgefahrdeten Bereichen der
Zone 1, Zone 2, Zone 21 und Zone 22. Sie sind ausgelegt zur Verwendung mit Kabeln ohne Armierung.
Eine Zwei-Komponenten-Formmasse bietet einen sicheren Schutz gegen Explosions-Weiterleitung durch das Kabel.

Technische Daten

Mechanische Daten

Kabeltyp unarmierte Kabel
Klemmbereich (D) siehe Datentabelle
Gewindetyp metrisch ISO Steigung 1,5 mm oder NPT ANSI ASME B1.20.1
Gewindegréf3e (TD) siehe Datentabelle
Schutzart IP66 / IP68
Material
Finish Eigenfarbe silber
Kabelverschraubung Messing vernickelt oder Edelstahl AISI 316 (1.4401)
O-Ring Silikon
Dichtungseinsatz Silikon
Masse siehe Datentabelle
Abmessungen siehe Datentabelle
Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur -60 ... 100 °C (-76 ... 212 °F)
Daten fiir den Einsatz in Verbindung mit explosionsgeféahrdeten Bereichen
EU-Baumusterpriifbescheinigung CESI 18 ATEX 037X
Kennzeichnung 1112GD
Ex db IIC Gb
Ex eb IIC Gb
Extb IIIC Db
Internationale Zulassungen
IECEX-Zulassung IECEx CES 18.0030X
UKCA-Zulassung CML 22 UKEX 1268X
EAC-Zulassung RU C-DE.AA87.B.00459/20
CCC-Zulassung 2021312313000456
Konformitéat
Schutzart EN 60529
CE-Kennzeichnung 0102
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CG.BN.*.*.*

Technische Daten

Lieferumfang KO1 - Einzelkomponente: Kabelverschraubung , Epoxidformmasse , Handschuhpaar ,
Kurzanleitung
Knn - Verpackungseinheit mit mehreren Komponenten: Kabelverschraubungen ,
Epoxidformmasse , Handschuhpaar , Kurzanleitung (1 Stk.)

Ergénzende Informationen Beachten Sie, soweit zutreffend, die EG-Baumusterprufbescheinigungen,
Konformitatsaussagen, Konformitatserklarungen, Konformitatsbescheinigungen und
Betriebsanleitungen. Diese Informationen finden Sie unter www.pepperl-fuchs.com.

Typenschlissel

1 2 3 4 5 () 7
CG . BN . *k%k . *% . * . *% i K**
CG BN . M20 . BN . S . 16 . K01

Beispiel: CG.BN.M20.BN.S.16.K01
Vergussverschraubung, Metall, fur Kabel ohne Armierung, GewindegréRe M20, Messing vernickelt, Silikondichtungen fir -60 °C ... 100 °C,
Gewindelange zur Installation 16 mm, ein Stuick

@]
®

Kabelverschraubung

Metall, Vergussverschraubung fiir Kabel ohne Armierung

AuRengewinde, Typ und GrofRRe

M* AuRengewinde metrisch ISO Gewindesteigung 1,5; GroRRe siehe Tabelle
NPT* AuBRengewinde NPT ANSI ASME B1.20.1 GroRe siehe Tabelle

BN Messing vernickelt

SS Edelstahl

5 Material Dichtungen / O-Ring

S Silikon

Gewindelange zur Installation im Gehause

ki Lange in mm

|

Verpackungseinheit
unverpackte Komponenten, zur Verwendung in Pepperl+Fuchs Solution Engineering Centers
K** Anzahl pro Verpackungseinheit
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Kabelverschraubungen, Metall, Verguss fur unarmierte Kabel CG.BN.***

Abmessungen

1 Verschraubungskorper Basis
O-Ring
Hilse fiir Vergussmasse
Verschraubungskorper

2

3

6

7 Dichtungseinsatz
8 Druckmutter
9

Druckring fur Vergussmasse

D Klemmbereich, Durchmesser Kabelmantel
D2 EckmaR
H Lange auBBerhalb Geh&ause L
L Gesamtlange o H
swi sSw2 SwW3
SW+ Schlisselweite

TD GewindegroRe

TL Gewindelénge

TD

Vergussdetails in Datentabelle
CQ Max. Aderzahl

DS Aderquerschnitt, einadriges Kabel
DM Aderquerschnitt, mehradriges Kabel

cC Max. Aderquerschnittsflache gesamt

Abmessungen Metrisch - Messing vernickelt

groiie [mm]
_-_-------

CG.BN.M20S.BN.S.16.* 49,2 65,2

CG.BN.M20.BN.S.16.* M20 8..15 49,2 65,2 16 27 25 25 25
CG.BN.M20L.BN.S.16.* M20 135..21 50,5 66,5 16 33 30 30 30
CG.BN.M25S.BN.S.16.* M25 8..15 49,2 65,2 16 33 30 25 25
CG.BN.M25.BN.S.16.* M25 135..21 50,5 66,5 16 33 30 30 30
CG.BN.M25L.BN.S.16.* M25 18...27 57,9 73,9 16 44,5 40 40 40
CG.BN.M32.BN.S.16.* M32 18..27 57,9 73,9 16 44,5 40 40 40
CG.BN.M32L.BN.S.16.* M32 23...33 59,7 75,7 16 47 43 43 43
CG.BN.M40S.BN.S.16.* M40 23...33 59,7 75,7 16 50 45 43 43
CG.BN.M40.BN.S.16.* M40 29...40 67,5 83,5 16 55,5 50 50 50
CG.BN.M50S.BN.S.16.* M50 29...40 67,5 83,5 16 61 55 50 50
CG.BN.M50.BN.S.16.* M50 35...48 73,2 89,2 16 64 58 58 58
CG.BN.M63S.BN.S.20.* M63 35...48 73,2 89,2 16 75 68 58 58
CG.BN.M63.BN.S.20.* M63 42 ...56 95,5 115,5 20 83 75 75 75
CG.BN.M75S.BN.S.20.* M75 42 ...56 95,5 115,5 20 89 80 75 75
CG.BN.M75.BN.S.20.* M75 54...70 104,5 124.5 20 110,5 100 100 100
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Kabelverschraubungen, Metall, Verguss fur unarmierte Kabel CG.BN.***

Details und Zubehor Metrisch - Messing vernickelt

Typ Gewinde- Masse ca. Vergussdetails Anzugsmoment | Liefer-
groRe [Nm] menge
nente einheit max. Anz. [mm] [mm] max. [mmz] 1 2 ]
CG.BN.M20S.BN.S.16.K01 M20 153 ¢g 2109 9 15..95 15..95 70,9 60 60 30 1
CG.BN.M20S.BN.S.16.K15 M20 153 ¢g 3,1kg 9 15..95 15..95 70,9 60 60 30 15
CG.BN.M20.BN.S.16.K01 M20 1479 2049 9 15..95 15..95 70,9 60 60 25 1
CG.BN.M20.BN.S.16.K15 M20 1479 3,01 kg 9 15..95 15..95 70,9 60 60 25 15
CG.BN.M20L.BN.S.16.K01 M20 1869 2439 9 15..95 15..95 70,9 60 60 35 1
CG.BN.M20L.BN.S.16.K15 M20 186 g 3,6 kg 9 15..95 15..95 70,9 60 60 35 15
CG.BN.M25S.BN.S.16.K01 M25 184 ¢ 2419 9 15..95 15..95 70,9 60 60 25 1
CG.BN.M25S.BN.S.16.K10 M25 184 g 2,46 kg 9 15..95 15..95 70,9 60 60 25 10
CG.BN.M25.BN.S.16.K01 M25 2099 266 g 9 15..95 15..95 70,9 65 65 35 1
CG.BN.M25.BN.S.16.K10 M25 209¢g 2,71 kg 9 15..95 15..95 70,9 65 65 35 10
CG.BN.M25L.BN.S.16.K01 M25 371¢g 428 g 22 15..15 15..15 176,7 65 65 30 1
CG.BN.M25L.BN.S.16.K10 M25 371g 4,33 kg 22 15..15 15..15 176,7 65 65 30 10
CG.BN.M32.BN.S.16.K01 M32 4139 4709 22 15..15 1,5...15 176,7 70 70 30 1
CG.BN.M32.BN.S.16.K10 M32 413 g 4,75 kg 22 15..15 15..15 176,7 70 70 30 10
CG.BN.M32L.BN.S.16.K01 M32 372¢g 454 ¢g 36 15..215 15..215 363,1 70 70 55 1
CG.BN.M32L.BN.S.16.K10 M32 372¢g 4,59 kg 36 15..215 15..215 363,1 70 70 55 10
CG.BN.M40S.BN.S.16.K01 M40 4419 5289 36 15..215 15..215 363,1 80 70 55 1
CG.BN.M40S.BN.S.16.K05 M40 4419 2,76 kg 36 15..215 15..215 363,1 80 70 55 5
CG.BN.M40.BN.S.16.K01 M40 496 g 608 g 55 15..29 15..29 660,5 80 80 65 1
CG.BN.M40.BN.S.16.K05 M40 469 g 3,17 kg 55 15..29 15..29 660,5 80 80 65 5
CG.BN.M50S.BN.S.16.K01 M50 6169 7289 55 15...29 1,5...29 660,5 90 80 65 1
CG.BN.M50S.BN.S.16.K02 M50 616 g 1,66 kg 55 15..29 15..29 660,5 90 80 65 2
CG.BN.M50.BN.S.16.K01 M50 6429 7799 75 15..37 15..37 1075,2 90 90 75 1
CG.BN.M50.BN.S.16.K02 M50 6429 1,76 kg 75 15..37 15..37 1075,2 90 90 75 2
CG.BN.M63S.BN.S.20.K01 M63 919¢ 1,06 kg 75 15..37 15..37 1075,2 110 90 75 1
CG.BN.M63S.BN.S.20.K02 M63 919¢g 2,31kg 75 15..37 15..37 1075,2 110 90 75 2
CG.BN.M63.BN.S.20.K01 M63 1,72 kg 1,98 kg 99 15...46 1,5...46 1661,9 110 110 85 1
CG.BN.M63.BN.S.20.K02 M63 1,72 kg 4,17 kg 99 15..46 15..46 1661,9 110 110 85 2
CG.BN.M75S.BN.S.20.K01 M75 2kg 2,26 kg 99 15..46 15..46 1661,9 110 110 85 1
CG.BN.M75S.BN.S.20.K02 M75 2kg 4,72 kg 99 15..46 15..46 1661,9 110 110 85 2
CG.BN.M75.BN.S.20.K01 M75 3,26 kg 3,6 kg 129 15..58 1,5...58 2642,1 120 120 150 1
CG.BN.M75.BN.S.20.K02 M75 3,26 kg 7,4kg 129 15..58 1,5..58 2642,1 120 120 150 2

*Knn: Lieferumfang siehe technische Daten
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Kabelverschraubungen, Metall, Verguss fur unarmierte Kabel CG.BN.***

Abmessungen Metrisch - Edelstahl
Typ Gewinde- Klemmbereich Abmessungen
groRke [mm] [mm]
o[> | [ [ [ o ] s | s | sw_
M20 6..13 27 25 25 25

CG.BN.M20S.SS.S.16.* 49,2 65,2 16

CG.BN.M20.SS.S.16.* M20 8..15 49,2 65,2 16 27 25 25 25
CG.BN.M20L.SS.S.16.* M20 135..21 50,5 66,5 16 33 30 30 30
CG.BN.M25S.SS.S.16.* M25 8..15 49,2 65,2 16 33 30 25 25
CG.BN.M25.SS.S.16.* M25 135..21 50,5 66,5 16 33 30 30 30
CG.BN.M25L.SS.S.16.* M25 18 ... 27 57,9 73,9 16 44,5 40 40 40
CG.BN.M32.SS.5.16.* M32 18...27 57,9 73,9 16 44,5 40 40 40
CG.BN.M32L.SS.S.16.* M32 23...33 59,7 75,7 16 47 43 43 43
CG.BN.M40S.SS.S.16.* M40 23...33 59,7 75,7 16 50 45 43 43
CG.BN.M40.SS.S.16.* M40 29...40 67,5 83,5 16 55,5 50 50 50
CG.BN.M50S.SS.S.16.* M50 29...40 67,5 83,5 16 61 55 50 50
CG.BN.M50.SS.S.16.* M50 35...48 73,2 89,2 16 64 58 58 58
CG.BN.M63S.SS.S.20.* M63 35...48 73,2 89,2 16 75 68 58 58
CG.BN.M63.SS.S.20.* M63 42 ...56 95,5 115,5 20 83 75 75 75
CG.BN.M75S.SS.S.20.* M75 42 ...56 95,5 115,5 20 89 80 75 75
CG.BN.M75.SS.S.20.* M75 54 ...70 104,5 124,5 20 110,5 100 100 100
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Kabelverschraubungen, Metall, Verguss fur unarmierte Kabel CG.BN.***

Details und Zubehor Metrisch - Edelstahl

Typ Gewinde- Masse ca. Vergussdetails Anzugsmoment | Liefer-
groRe [Nm] menge
nente einheit max. Anz. [mm] [mm] max. [mmz] 1 2 ]
CG.BN.M20S.SS.S.16.K01 M20 1459 202 g 9 15..95 15..95 70,9 60 60 30 1
CG.BN.M20S.SS.S.16.K15 M20 1459 2,97 kg 9 15..95 15..95 70,9 60 60 30 15
CG.BN.M20.SS.S.16.K01 M20 1399 196 g 9 15..95 15..95 70,9 60 60 25 1
CG.BN.M20.SS.S.16.K15 M20 1399 2,89 kg 9 15..95 15..95 70,9 60 60 25 15
CG.BN.M20L.SS.S.16.K01 M20 176 g 233¢9 9 15..95 15..95 70,9 60 60 35 1
CG.BN.M20L.SS.S.16.K15 M20 176 g 3,45kg 9 15..95 15..95 70,9 60 60 35 15
CG.BN.M25S.SS.S.16.K01 M25 1749 2319 9 15..95 15..95 70,9 60 60 25 1
CG.BN.M25S.SS.S.16.K10 M25 1749 2,36 kg 9 15..95 15..95 70,9 60 60 25 10
CG.BN.M25.SS.5.16.K01 M25 198 g 255¢g 9 15..95 15..95 70,9 65 65 35 1
CG.BN.M25.SS.S.16.K10 M25 198 g 2,6 kg 9 15..95 15..95 70,9 65 65 35 10
CG.BN.M25L.SS.S.16.K01 M25 351¢9 408 g 22 15..15 15..15 176,7 65 65 30 1
CG.BN.M25L.SS.S.16.K10 M25 3519 4,13 kg 22 15..15 15..15 176,7 65 65 30 10
CG.BN.M32.SS.S.16.K01 M32 390¢ 447 g 22 15..15 1,5...15 176,7 70 70 30 10
CG.BN.M32.SS.S.16.K10 M32 413 g 4,52 kg 22 15..15 15..15 176,7 70 70 30 10
CG.BN.M32L.SS.S.16.K01 M32 3529 434 g 36 15..215 15..215 363,1 70 70 55 1
CG.BN.M32L.SS.S.16.K10 M32 352¢g 4,39 kg 36 15..215 15..215 363,1 70 70 55 10
CG.BN.M40S.SS.S.16.K01 M40 4169 503 g 36 15..215 15..215 363,1 80 70 55 1
CG.BN.M40S.SS.S.16.K05 M40 416 g 2,64 kg 36 15..215 15..215 363,1 80 70 55 5
CG.BN.M40.SS.S.16.K01 M40 4699 5819 55 15..29 15..29 660,5 80 80 65 1
CG.BN.M40.SS.S.16.K05 M40 469 g 3,03 kg 55 15..29 15..29 660,5 80 80 65 5
CG.BN.M50S.SS.S.16.K01 M50 582¢g 694 g 55 15..29 1,5...29 660,5 90 80 65 1
CG.BN.M50S.SS.S.16.K02 M50 582¢ 1,59 kg 55 15..29 15..29 660,5 90 80 65 2
CG.BN.M50.SS.S.16.K01 M50 606 g 7439 75 15..37 15..37 1075,2 90 90 75 1
CG.BN.M50.SS.S.16.K02 M50 606 g 1,69 kg 75 15..37 15..37 1075,2 90 90 75 2
CG.BN.M63S.SS.S.20.K01 M63 868 g 1kg 75 15..37  15..37 1075,2 110 90 75 1
CG.BN.M63S.SS.S.20.K02 M63 868 g 2,21kg 75 15..37 15..37 1075,2 110 90 75 2
CG.BN.M63.SS.5.20.K01 M63 1,63 kg 1,89 kg 99 15...46 1,5...46 1661,9 110 110 85 1
CG.BN.M63.SS.S.20.K02 M63 1,63 kg 3,97 kg 99 15..46 15..46 1661,9 110 110 85 2
CG.BN.M75S.SS.S.20.K01 M75 1,89 kg 2,15kg 99 15..46 15...46 1661,9 110 110 85 1
CG.BN.M75S.SS.S.20.K02 M75 1,89 kg 4,5 kg 99 15..46 15..46 1661,9 110 110 85 2
CG.BN.M75.SS.S.20.K01 M75 3,08 kg 3,42kg 129 15..58 15..58 2642,1 120 120 150 1
CG.BN.M75.SS.S.20.K02 M75 3,08 kg 7,04 kg 129 15..58 1,5..58 2642,1 120 120 150 2

*Knn: Lieferumfang siehe technische Daten
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Kabelverschraubungen, Metall, Verguss fur unarmierte Kabel CG.BN.***

Abmessungen NPT - Messing vernickelt

Gewinde- Klemmbereich Abmessungen

groRke [mm] [mm]
IS S S S N T T T
CG.BN.NPT1/2S.BN.S.21.* NPT 1/2" 6..13 49,2 70,2 21 27 25 25 25
CG.BN.NPT1/2.BN.S.21.* NPT 1/2" 8...15 49,2 70,2 21 27 25 25 25
CG.BN.NPT1/2L.BN.S.21.* NPT 1/2" 135...21 50,5 71,5 21 33 30 30 30
CG.BN.NPT3/4S.BN.S.21.* NPT 3/4" 8..15 49 70 21 33 30 25 25
CG.BN.NPT3/4.BN.S.21.* NPT 3/4" 135...21 50,5 71,5 21 33 30 30 30
CG.BN.NPT3/4L.BN.S.21.* NPT 3/4" 18...27 58 79 21 44,5 40 40 40
CG.BN.NPT1.BN.S.26.* NPT 1" 18...27 57,9 83,9 26 44,5 40 40 40
CG.BN.NPT1L.BN.S.26.* NPT 1" 23...33 59,7 85,7 26 47 43 43 43
CG.BN.NPT1-1/4S.BN.S.28.* NPT 1-1/4" 23..33 59,7 87,7 28 50 45 43 43
CG.BN.NPT1-1/4.BN.S.28.* NPT 1-1/4" 29...40 67,5 95,5 28 55,5 50 50 50
CG.BN.NPT1-1/2.BN.S.28.* NPT 1-1/2" 29...40 67,3 95,3 28 61 55 50 50
CG.BN.NPT2.BN.S.28.* NPT 2" 35...48 73,2 101,2 28 72 65 58 58
CG.BN.NPT2-1/2.BN.S.41.* NPT 2-1/2" 42 ...56 95,9 136,9 41 89 80 75 75
CG.BN.NPT3.BN.S.43.* NPT 3" 54..70 104,5 147,5 43 110,5 100 100 100
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Details und Zubehor NPT - Messing vernickelt

Typ Gewinde- Masse ca. Vergussdetails Anzugsmoment | Liefer-
groRe [Nm] menge
nente einheit max. Anz. [mm] [mm] max. [mmz] 1 2 ]
CG.BN.NPT1/2S.BN.S.21.K01 NPT 1/2" 1709 2279 9 15..95 15..95 70,9 60 60 30 1
CG.BN.NPT1/2S.BN.S.21.K15 NPT 1/2" 1709 3,36 kg 9 15..95 15..95 70,9 60 60 30 15
CG.BN.NPT1/2.BN.S.21.K01 NPT 1/2" 164 g 2219 9 15..95 15..95 70,9 60 60 25 1
CG.BN.NPT1/2.BN.S.21.K15 NPT 1/2" 164 g 3,27 kg 9 15..95 15..95 70,9 60 60 25 15
CG.BN.NPT1/2L.BN.S.21.K01 NPT 1/2" 2029 2599 9 15..95 15..95 70,9 60 60 35 1
CG.BN.NPT1/2L.BN.S.21.K15 NPT 1/2" 202¢g 3,84 kg 9 15..95 15..95 70,9 60 60 35 15
CG.BN.NPT3/4S.BN.S.21.K01 NPT 3/4" 213¢g 2709 9 15..95 15..95 70,9 60 60 25 1
CG.BN.NPT3/4S.BN.S.21.K10 NPT 3/4" 213g 2,75 kg 9 15..95 15..95 70,9 60 60 25 10
CG.BN.NPT3/4.BN.S.21.K01 NPT 3/4" 2379 2949 9 15..95 15..95 70,9 65 65 35 1
CG.BN.NPT3/4.BN.S.21.K10 NPT 3/4" 237g 2,99 kg 9 15..95 15..95 70,9 65 65 35 10
CG.BN.NPT3/4L.BN.S.21.K01 NPT 3/4" 3949 4519 22 15..15 15..15 176,7 65 65 30 1
CG.BN.NPT3/4L.BN.S.21.K10 NPT 3/4" 394¢g 4,56 kg 22 15..15 15..15 176,7 65 65 30 10
CG.BN.NPT1.BN.S.26.K01 NPT 1" 476 g 538 ¢ 22 15..15 1,5..15 176,7 70 70 30 1
CG.BN.NPT1.BN.S.26.K10 NPT 1" 4769 5,38 kg 22 15..15 15..15 176,7 70 70 30 10
CG.BN.NPT1L.BN.S.26.K01 NPT 1" 4209 5079 36 15..215 15..215 363,1 70 70 55 1
CG.BN.NPT1L.BN.S.26.K10 NPT 1" 4209 5,07 kg 36 15..215 15..215 363,1 70 70 55 10
CG.BN.NPT1-1/4S.BN.S.28.K01 NPT 1-1/4" 556 g 643 9 36 15..215 15..215 363,1 70 70 55 1
CG.BN.NPT1-1/4S.BN.S.28.K05 NPT 1-1/4" 556 g 3,34 kg 36 15..215 15..215 363,1 70 70 55 5
CG.BN.NPT1-1/4.BN.S.28.K01 NPT 1-1/4" 5779 689 g 55 15..29 15..29 660,5 80 80 65 1
CG.BN.NPT1-1/4.BN.S.28.K05 NPT 1-1/4" 5779 3,57 kg 55 15..29 15..29 660,5 80 80 65 5
CG.BN.NPT1-1/2.BN.S.28.K01 NPT 1-1/2" 7039 815¢ 55 15..29 1,5...29 660,5 80 80 65 1
CG.BN.NPT1-1/2.BN.S.28.K02 NPT 1-1/2" 703¢g 1,83 kg 55 15..29 15..29 660,5 80 80 65 2
CG.BN.NPT2.BN.S.28.K01 NPT 2" 97049 1,11 kg 75 15..37 15..37 1075,2 90 90 75 1
CG.BN.NPT2.BN.S.28.K02 NPT 2" 917¢g 2,42 kg 75 15..37 15..37 1075,2 90 90 75 2
CG.BN.NPT2-1/2.BN.S.41.K01 NPT 2-1/2" 2,36 kg 2,62 kg 99 15..46 15..46 1661,9 110 110 85 1
CG.BN.NPT2-1/2.BN.S.41.K02 NPT 2-1/2" 2,36 kg 5,45 kg 99 15..46 15..46 1661,9 110 110 85 2
CG.BN.NPT3.BN.S.43.K01 NPT 3" 4,14 kg 4,47 kg 129 15...58 1,5...58 2642,1 120 120 150 1
CG.BN.NPT3.BN.S.43.K02 NPT 3" 4,14 kg 9,15 kg 129 15..58 1,5..58 2642,1 120 120 150 2

*Knn: Lieferumfang siehe technische Daten
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Kabelverschraubungen, Metall, Verguss fur unarmierte Kabel CG.BN.***

Abmessungen NPT - Edelstahl

Gewinde- Klemmbereich Abmessungen

groRke [mm] [mm]
IS S S S B 7 T T
CG.BN.NPT1/2S.SS.S.21.* NPT 1/2" 6...13 49,2 70,2 21 27 25 25 25
CG.BN.NPT1/2.SS.S.21.* NPT 1/2" 8...15 49,2 70,2 21 27 25 25 25
CG.BN.NPT1/2L.SS.S.21.* NPT 1/2" 135...21 50,5 71,5 21 33 30 30 30
CG.BN.NPT3/4S.SS.S.21.* NPT 3/4" 8..15 49 70 21 33 30 25 25
CG.BN.NPT3/4.8S.5.21.* NPT 3/4" 135...21 50,5 71,5 21 33 30 30 30
CG.BN.NPT3/4L.SS.S.21.* NPT 3/4" 18...27 58 79 21 44,5 40 40 40
CG.BN.NPT1.SS5.S.26.* NPT 1" 18...27 57,9 83,9 26 445 40 40 40
CG.BN.NPT1L.SS.S.26.* NPT 1" 23...33 59,7 85,7 26 47 43 43 43
CG.BN.NPT1-1/4S.SS.S.28.* NPT 1-1/4" 23...33 59,7 87,7 28 50 45 43 43
CG.BN.NPT1-1/4.SS.S.28.* NPT 1-1/4" 29...40 67,5 95,5 28 55,5 50 50 50
CG.BN.NPT1-1/2.SS.5.28.* NPT 1-1/2" 29...40 67,3 95,3 28 61 55 50 50
CG.BN.NPT2.SS.S.28.* NPT 2" 35...48 73,2 101,2 28 72 65 58 58
CG.BN.NPT2-1/2.SS.S.41.* NPT 2-1/2" 42 ...56 95,9 136,9 41 89 80 75 75
CG.BN.NPT3.SS.S.43.* NPT 3" 54..70 104,5 147,5 43 110,5 100 100 100
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Kabelverschraubungen, Metall, Verguss fur unarmierte Kabel CG.BN.***

Details und Zubehor NPT - Edelstahl

Typ Gewinde- Masse ca. Vergussdetails Anzugsmoment | Liefer-
groRe [Nm] menge
nente einheit max. Anz. [mm] [mm] max. [mmz] 1 2 ]
CG.BN.NPT1/2S.SS.S.21.K01 NPT 1/2" 1619 2189 9 15..95 15..95 70,9 60 60 30 1
CG.BN.NPT1/2S.SS.S.21.K15 NPT 1/2" 1619 3,22 kg 9 15..95 15..95 70,9 60 60 30 15
CG.BN.NPT1/2.SS.S.21.K01 NPT 1/2" 1559 2129 9 15..95 15..95 70,9 60 60 25 1
CG.BN.NPT1/2.SS.S.21.K15 NPT 1/2" 1559 3,13kg 9 15..95 15..95 70,9 60 60 25 15
CG.BN.NPT1/2L.SS.S.21.K01 NPT 1/2" 191¢ 2489 9 15..95 15..95 70,9 60 60 35 1
CG.BN.NPT1/2L.SS.S.21.K15 NPT 1/2" 1919 3,67 kg 9 15..95 15..95 70,9 60 60 35 15
CG.BN.NPT3/4S.SS.S.21.K01 NPT 3/4" 202 g 2599 9 15..95 15..95 70,9 60 60 25 1
CG.BN.NPT3/4S.SS.S.21.K10 NPT 3/4" 202 g 3,64 kg 9 15..95 15..95 70,9 60 60 25 10
CG.BN.NPT3/4.SS.S.21.K01 NPT 3/4" 2249 281g 9 15..95 15..95 70,9 65 65 35 1
CG.BN.NPT3/4.SS.S.21.K10 NPT 3/4" 2249 2,86 kg 9 15..95 15..95 70,9 65 65 35 10
CG.BN.NPT3/4L.SS.S.21.K01 NPT 3/4" 3739 4309 22 15..15 15..15 176,7 65 65 30 1
CG.BN.NPT3/4L.SS.S.21.K10 NPT 3/4" 373¢g 4,35 kg 22 15..15 15..15 176,7 65 65 30 10
CG.BN.NPT1.SS.S.26.K01 NPT 1" 4509 512¢g 22 15..15 1,5..15 176,7 70 70 30 1
CG.BN.NPT1.SS.S.26.K10 NPT 1" 4509 5,12 kg 22 15..15 15..15 176,7 70 70 30 10
CG.BN.NPT1L.SS.S.26.K01 NPT 1" 3969 483 g 36 15..215 15..215 363,1 70 70 55 1
CG.BN.NPT1L.SS.S.26.K10 NPT 1" 396 g 4,83 kg 36 15..215 15..215 363,1 70 70 55 10
CG.BN.NPT1-1/4S.SS.S.28.K01 NPT 1-1/4" 525¢ 6129 36 15..215 15..215 363,1 70 70 55 1
CG.BN.NPT1-1/4S.SS.S.28.K05 NPT 1-1/4" 525¢g 3,19 kg 36 15..215 15..215 363,1 70 70 55 5
CG.BN.NPT1-1/4.SS.S.28.K01 NPT 1-1/4" 5459 657 g 55 15..29 15..29 660,5 80 80 65 1
CG.BN.NPT1-1/4.SS.S.28.K05 NPT 1-1/4" 545¢g 3,41 kg 55 15..29 15..29 660,5 80 80 65 5
CG.BN.NPT1-1/2.SS.S.28.K01 NPT 1-1/2" 664 g 7769 55 15..29 1,5...29 660,5 80 80 65 1
CG.BN.NPT1-1/2.SS.S.28.K02 NPT 1-1/2" 664 g 1,75 kg 55 15..29 15..29 660,5 80 80 65 2
CG.BN.NPT2.SS.S.28.K01 NPT 2" 9179 1,05 kg 75 15..37 15..37 1075,2 90 90 75 1
CG.BN.NPT2.SS.S.28.K02 NPT 2" 917¢g 2,31kg 75 15..37 15..37 1075,2 90 90 75 2
CG.BN.NPT2-1/2.5S.S.41.K01 NPT 2-1/2" = 2,23 kg 2,49 kg 99 15..46 15..46 1661,9 110 110 85 1
CG.BN.NPT2-1/2.SS.S.41.K02 NPT 2-1/2" 2,23 kg 5,18 kg 99 15..46 15..46 1661,9 110 110 85 2
CG.BN.NPT3.SS.5.43.K01 NPT 3" 3,9kg 4,24 kg 129 15...58 1,5...58 2642,1 120 120 150 1
CG.BN.NPT3.SS.S.43.K02 NPT 3" 3,9kg 8,69 kg 129 15..58 1,5..58 2642,1 120 120 150 2

*Knn: Lieferumfang siehe technische Daten
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